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PEPPERL+FUCHSはお客様の信頼できるパートナー
PEPPERL+FUCHS – YOUR EXPERT PARTNER

センサは自動的に製造システムを制御しようとするとき、すべての操作におけるパルスを決定します。

ターゲットを検出する処理シーケンスを活性化し、安全かつ制御された製造プロセスの構築に役立ちます。

2

超音波センサは、従来のセンサ技術が適さない環境でも信頼
性の高い動作を保証し、幅広いアプリケーションをカバーする
万能ソリューションとして発展してきました。ターゲットの形や
色に影響されず、高精度で検出をすることができます。

Pepperl+Fuchsの最新超音波センサは最適化されたデッドゾ

ーンでのシンプルかつ簡単な取付などを特徴としています。

3つの新たなセンサシリーズは多様なアプリケーションに対応
しています。コンパクトなF77センサは音響干渉に強い耐性を
提供し、省スペース取付が可能な設計がされています。UC…
30GM70センサはソフトウェアでの簡単設定のため、着脱可
能な赤外線インターフェースを装備しているのが特徴です。
UC…30GM…IOセンサはプッシュボタンまたはIO-Link経由
での簡単設定ができるよう構成されており、幅広い用途に使
用できます。この十数年の経験を生かし、Pepper+Fuchsは
革新性、信頼性、製品の多様性でオートメーション業界をリー
ドしています。
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超音波センサの検出原理は、音波を発振し、反響を受けるまでの

時間を計算することに基づいています。

このモードをプローブモード(反射型)と呼び、発振/受振間の音波

伝送経路の遮断によってターゲットを検出することをバリアモード 

(透過型)と呼びます。

	 n  透過型センサ 

超音波発振器と受振器をお互いに対向するように取

付けし、超音波の伝送がターゲットによって遮断され

れば、スイッチング出力が動作します。 

ポイント：  

広い検出範囲

        

									

										n リフレクタ(反射型) 

           発振器と受振器は同じハウジング内に配置され、指定

            された距離からの反射波を認識します。 

            ポイント：  

           反射しない、反射特性が弱いターゲットを確実に検出

 

             
　　　　発振器と受振器は同じハウジング内に配置され、

            ターゲットからの直接の反射波を受振します。 

           ポイント：  

           簡単、コンパクト

バリアモード（透過型）

プローブモード(拡散反射型)

リフレクタモード(反射型)



12GM 円柱型  12GM CYLiNDRiCAL HOUSiNGS
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12GM汎用 12GMテフロン加工 12GM高精度

型番 UB…-12GM… UBC…-12GM… UBH…-12GM…

特長 n コンパクト

n 小さい不感帯

n 短い応答時間

n 温度補正

n コンパクト

n 小さい不感帯

n 短い応答時間

n 温度補正

n テフロン加工

n コンパクト

n 小さい不感帯

n 短い応答時間

n 温度補正

n 高分解能

寸法 ø12 mm x 70 mm ø12 mm x 70 mm ø12 mm x 70 mm

検出範囲 15 … 120 mm
15 … 200 mm
30 … 400 mm

30 … 250 mm 30 mm
40 mm

設定方法 ティーチイン 端子 ティーチイン 端子 ティーチイン 端子

通信インターフェース なし なし なし

保護等級 IP67 IP68 / IP69K IP67

スイッチング出力 UB120-12GM-E…
UB200-12GM-E…
UB400-12GM-E…

UBC250-12GM-E… UBH60/40-12GM-E…

アナログ出力 UB120-12GM-I…
UB120-12GM-U…
UB200-12GM-I…
UB200-12GM-U…
UB400-12GM-I…
UB400-12GM-U…

UBH60/30-12GM-U…



18GM 円柱型   18GM CYLiNDRiCAL HOUSiNGS
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18GM汎用 18GMアングル型 18GMテフロン加工

型番 UB…-18GM40… UB…-18GM40A… UBC…-18GH40…

特長 n コンパクト

n 明るい機能表示

n ティーチイン

n 温度補正

n コンパクト

n 明るい機能表示

n ティーチイン

n 温度補正

n 超音波側面出し

n コンパクト

n 明るい機能表示

n ティーチイン

n 温度補正

n テフロン加工

寸法 ø18 mm x 40 mm ø18 mm x 75 mm ø18 mm x 53 mm

検出範囲 30 … 300 mm
50 … 800 mm

30 … 300 mm
50 … 800 mm 

40 ... 400 mm

設定方法 ティーチイン 端子 ティーチイン 端子 ティーチイン 端子

通信インターフェース なし なし なし

保護等級 IP67 IP67 IP67

スイッチング出力 UB300-18GM40-E…
UB800-18GM40-E…

UB300-18GM40A-E…
UB800-18GM40A-E…

アナログ出力 UB300-18GM40-I…
UB300-18GM40-U…
UB800-18GM40-I…
UB800-18GM40-U...

UB300-18GM40A-I…
UB300-18GM40A-U…
UB800-18GM40A-I…
UB800-18GM40A-U…

UBC400-18GH40-I...
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18GM透過 18GMビーム幅選択 18GM IO-Link

型番 UBE…-18GM40… UB…-18GM75… UC…-18GM/H90…

特長 n コンパクト

n 明るい機能表示

n ティーチイン

n 温度補正

n 透過型

n ビーム幅選択可能

n ティーチイン

n シンクロ機能

n IO-Link対応

n スイッチング出力

n 温度補正

寸法 ø18 mm x 40 mm ø18 mm x 75 mm ø18 mm x 90 mm

検出範囲 15 … 1000 mm 30 … 500 mm
70… 1000 mm

100 … 1000 mm

設定方法 ティーチイン 端子 ティーチイン 端子 ティーチイン 端子

PACTware ソフトウェア

通信インターフェース なし なし IO-Link

保護等級 IP67 IP65 IP67

スイッチング出力 UBE1000-18GM40-SE...
UBE1000-18GM40A-SE...

UB500-18GM75-E…
UB1000-18GM75-E…

UC1000-18GM90-E2-IO-V1
UC1000-18GM90A-E2-IO-V1
UCC1000-18GH90-E2-IO-V1

（テフロン加工）

アナログ出力 UB500-18GM75-I…
UB500-18GM75-U…
UB1000-18GM75-I…
UB1000-18GM75-U…

18GM 円柱型   18GM CYLiNDRiCAL HOUSiNGS
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30GM UB シリーズ 30GM UCシリーズ 30GM フルメタル

型番 UB…-30GM… UC…-30GM… UMC3000…

特長 n ティーチイン

n 温度補正

n パラメータ設定インターフェース

n ティーチイン

n 温度補正

n アナログ出力

n 保護等級IP68 / IP69K

n ステンレススチールハウジング

寸法 ø30 mm x 90/105/110 mm ø30 mm x 90/105/110 mm ø30 mm x 100 mm

検出範囲 30 … 500 mm
80 … 2000 mm
200 … 4000 mm
350 … 6000 mm

15 … 300 mm
30 … 500 mm
80 … 2000 mm
200 … 4000 mm
350 … 6000 mm

200 … 3000 mm

設定方法 ティーチイン 端子 プラグ

ULTRA 3000 ソフトウェア

ティーチイン 端子

PACTware ソフトウェア

通信インターフェース なし RS232 UC-PROG1

保護等級 IP65 IP65 IP68 / IP69K

スイッチング出力 UB500-30GM-E…
UB2000-30GM-E…
UB4000-30GM-E…
UB6000-30GM-E…

UC300-30GM-E…
UC500-30GM-E…
UC1000-30GM-E6R2-K-…
UC2000-30GM-E…
UC4000-30GM-E…
UC6000-30GM-E…

UMC3000-30H-E5-5M-FA

アナログ出力 UC300-30GM-IUR2…
UC500-30GM-IUR2-…
UC1000-30GM-IUR2-K-…
UC2000-30GM-IUR2-…
UC4000-30GM-IUR2-…
UC6000-30GM-IUR2-…

UMC3000-30H-I-5M-FA

30GM 円柱型   30GM CYLiNDRiCAL HOUSiNGS



30GM 円柱型   30GM CYLiNDRiCAL HOUSiNGS
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30GM テフロン加工 30GM IO-Link 30GM 赤外線

型番 UCC...-30GM/GH... UC…-30GM…IO… UC…-30GM70…

特長 n テフロン加工

n 感度調整可能

n 温度補正

n IO-Link

n パラメータ設定ボタン

n ティーチイン

n 温度補正

n ポテンションメータ調整

n リアルタイムデジタルインタフェース

n 温度補正

寸法 ø32 mm x 96 mm ø30 mm x 90 mm ø30 mm x 100/110/130 mm

検出範囲 45 … 500 mm
80 … 1000 mm
100 … 2000 mm
200 … 3500 mm
350 … 6000 mm

45 … 500 mm
80 … 1000 mm
100 … 2000 mm
200 … 3500 mm
350 … 6000 mm

30 … 300 mm

設定方法 プラグ

ULTRA 3000 ソフトウェア

ボタン

PACTware ソフトウェア

ポテンショメータ

ULTRA-PROG-IRソフトウェア

通信インターフェース RS232 IO-Link 赤外線

保護等級 IP65 IP65/IP67 IP65

スイッチング出力 UCC1000-30GM-E6R2-V15 UC500-30GM-2EP-IO…
UC2000-30GM-2EP-IO…
UC4000-30GM-2EP-IO…
UC6000-30GM-2EP-IO…

UC500-30GM70/70S-2E2R2-...
UC2000-30GM70/70S-2E2R2-...
UC3500-30GM70/70S-2E2R2-...
UC6000-30GM70/70S-2E2R2-...

アナログ出力 UCC1000-30GM-IUR2-V15

スイッチング・

アナログ出力

UCC500-30GH70/70S-I/UE2R2-...
UCC2000-30GH70/70S-I/UE2R2...
UCC3500-30GH70/70S-I/UE2R2...
UCC6000-30GH70/70S-I/UE2R2...

UC500-30GM-IUEP-IO…
UC2000-30GM-IUEP-IO…
UC4000-30GM-IUEP-IO…
UC6000-30GM-IUEP-IO…

UC500-30GM70-I/UE2R2-…
UC2000-30GM70-I/UE2R2-…
UC3500-30GM70-I/UE2R2-…
UC6000-30GM70-I/UE2R2-…



F12/F43/F54 角型   F12/F43/F54 CUBE-STYLE HOUSiNGS

F12/F12P シリーズ F43 シリーズ F54 シリーズ

型番 UB…-F12/F12P… UC…-F43… UB…-F54…

特長 n ビーム幅選択可能

n ティーチイン

n シリアルインターフェース

n リレー出力

n 温度補正

n ティーチイン

n 温度補正

寸法 49 x 42 x 15mm 145 x 52 x 30mm 120 x 32 x 25mm

検出範囲 15 … 120mm
20 … 250mm
30 … 800mm

0 … 300mm
80 … 2000mm

30 … 500mm
80 … 2000mm

設定方法 ポテンショメータ

ボタン

ULTRA 3000ソフトウェア ティーチイン 端子

通信インターフェース なし RS232 なし

保護等級 IP54 IP65 IP65

スイッチング出力 UB120-F12P-EP-V15
UB250-F12/F12P-EP-V15
UB800-F12/F12P-EP-V15

UB500-F54-E…
UB2000-F54-E…

アナログ出力 UB250-F12-I-V15
UB250-F12-U-V15
UB800-F12-I-V15
UB800-F12-U-V15

UB500-F54-I…
UB500-F54-U…
UB2000-F54-I…
UB2000-F54-I…

リレー出力 UC300-F43-2KIR2-V17
UC2000-F43-2KIR2-V17

9
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F64/F42 角型   F64/F42 CUBE-STYLE HOUSiNGS

F42 シリーズ F42 サイドシリーズ

型番 UB…-F42… UB…-F42S…

特長 n 簡単取付

n ティーチイン

n リレー出力

n 簡単取付

n ティーチイン

n リレー出力

n 超音波側面出し型

寸法 80 x 80 x 34 mm 80 x 80 x 34 mm

検出範囲 30 … 500 mm
40 … 400 mm
70 … 1500 mm
60 … 2000 mm
200 … 3000 mm
200 … 4000 mm

30 … 500 mm
40 … 400 mm
70 … 1500 mm
60 … 2000 mm
200 … 3000 mm
200 … 4000 mm

設定方法 ボタン

ティーチイン 

ボタン

ティーチイン 

通信インターフェース なし なし

保護等級 IP65 IP65

スイッチング出力 UB500-F42-E…
UB2000-F42-E…
UB4000-F42-E…
UB6000-F42-E...

UB500-F42S-E…
UB2000-F42S-E…

アナログ出力 UB500-F42-I/U...
UB2000-F42-I/U...
UB4000-F42-I/U...
UB6000-F42-I/U...

UB500-F42S-I…
UB500-F42S-U…
UB2000-F42S-I…
UB2000-F42S-U…

リレー出力 UB400-F42-UK-V95
UB1500-F42-UK-V95
UB3000-F42-UK-V95
UB5000-F42-UK-V95

UB400-F42S-UK-V95
UB1500-F42S-UK-V95



F77 角型   F77 CUBE-STYLE HOUSiNGS

F77 拡散反射 F77 リフレクタ F77 透過

型番 UB…-F77… UB…-F77… UBE…-F77…

特長 n コンパクトハウジング

n 最小不感帯

n ティーチイン

n 拡散反射

n コンパクトハウジング

n 最小不感帯

n ティーチイン

n 反射

n コンパクトハウジング

n 最小不感帯

n ティーチイン

n 透過

寸法 31x 23x 12 mm 31x 23x 12 mm 31x 23x 12 mm

検出範囲 20 … 250 mm
25 … 400 mm

0 … 250 mm
0 … 400 mm

0 … 800 mm

設定方法 ティーチイン ティーチイン ティーチイン 

通信インターフェース なし なし なし

保護等級 IP67 IP67 IP67

スイッチング出力 UB100-F77-E...
UB250-F77-E…
UB400-F77-E…

UBR250-F77-E…
UBR400-F77-E…

UBE800-F77-SE…

周波数出力 UB250-F77-F…
UB400-F77-F…

F77シリーズはミリ精度でターケットを検出することができ、F77コンパクト超音波センサはコンパクトデザインで

狭いスペース取付用に設計されています。

• 圧縮空気と環境騒音に強い耐干渉性

• 小さい不感帯 (10 mm)、狭いスペースへの取付に適用

• 透明体と高反射度物体に確実検出、スイッチング周波数は50 Hzまで

• 簡単な取付と検出範囲設定

• 色に影響されない。背景抑制光電センサの代替品として使用可能
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F64/F42 矩矩   CYLiNDRiCAL HOUSiNGS

VariKont L2 シリーズ

型番 UC…-L2…

特長 n パラメータ設定インターフェース

n パラメータ設定ボタン

n ティーチイン

n 温度補正

寸法 40 x 40 x 67 mm

検出範囲 35 … 500 mm
60 … 2000 mm
200 … 4000 mm

設定方法 ティーチイン 

PACTware ソフトウェア

通信インターフェース UC-PROG1

保護等級 IP67

スイッチング出力 UC500-L2-E...
UC2000-L2-E...
UC2000-L2M-E...
UC4000-L2-E...

アナログ出力 UC500-L2-I/U-V15
UC2000-L2-I/U-V15
UC4000-L2-I/U-V15

スイッチング・アナログ出力

F77 角型   F77 CUBE-STYLE HOUSiNGS

F77 拡散反射 F77 リフレクタ F77 透過

型番 UB…-F77… UB…-F77… UBE…-F77…

特長 n コンパクトハウジング

n 最小不感帯

n ティーチイン

n 拡散反射

n コンパクトハウジング

n 最小不感帯

n ティーチイン

n 反射

n コンパクトハウジング

n 最小不感帯

n ティーチイン

n 透過

寸法 31x 23x 12 mm 31x 23x 12 mm 31x 23x 12 mm

検出範囲 20 … 250 mm
25 … 400 mm

0 … 250 mm
0 … 400 mm

0 … 800 mm

設定方法 ティーチイン ティーチイン ティーチイン 

通信インターフェース なし なし なし

保護等級 IP67 IP67 IP67

スイッチング出力 UB100-F77-E...
UB250-F77-E…
UB400-F77-E…

UBR250-F77-E…
UBR400-F77-E…

UBE800-F77-SE…

周波数出力 UB250-F77-F…
UB400-F77-F…

F77シリーズはミリ精度でターケットを検出することができ、F77コンパクト超音波センサはコンパクトデザインで

狭いスペース取付用に設計されています。

• 圧縮空気と環境騒音に強い耐干渉性

• 小さい不感帯 (10 mm)、狭いスペースへの取付に適用

• 透明体と高反射度物体に確実検出、スイッチング周波数は50 Hzまで

• 簡単な取付と検出範囲設定

• 色に影響されない。背景抑制光電センサの代替品として使用可能

VARikONT/FP 角型   VARikONT/FP CUBE-STYLE HOUSiNGS
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D1/F65/F260 矩矩矩矩   CYLiNDRiCAL HOUSiNGSD1/F65/F260 特殊シリーズ   D1/F65/F260 SPECiAL SERiES
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D1 シリーズ F65 シリーズ F260 シリーズ

型番 UC…-D1… UC…-F65… UC…-F260…

特長 n 容器内の液体レベル検出用

n 3リレー出力

n DIPスイッチ

n 充填レベルモニタ用

n パラメータ設定インターフェース

n 温度補正

n コンパクトデザイン

n パラメータ設定インターフェース

n 10 m 検出範囲

n 温度補正

寸法 ø75 x 107 mm 125 x 46 x 64 mm ø160 mm

検出範囲 60 … 500 mm 60 … 500 mm
200 … 1500 mm
250 … 2500 mm

800 … 10000 mm

設定方法 DIP スイッチ ティーチイン 

Sonprogソフトウェア

ポテンショメータ

Sonprogソフトウェア

通信インターフェース なし 3RX4000-PF 3RX4000-PF

保護等級 IP65 IP65 IP65

スイッチング出力 UC500-D1-3K-V7

（リレー出力）

UC500-F65-E8R2-V15
UC1500-F65-E8R2-V15
UC2500-F65-E8R2-V15

アナログ出力 UC500-F65-IE2R2-V15
UC500-F65-UE2R2-V15
UC1500-F65-IE2R2-V15
UC1500-F65-UE2R2-V15
UC2500-F65-IE2R2-V15
UC2500-F65-UE2R2-V15

スイッチング・

アナログ出力

UC10000-F260-IE8R2
UC10000-F260-IE9R2
UC10000-F260-UE8R2
UC10000-F260-UE9R2

周波数・

スイッチング出力

UC500-F65-FE2R2-V15
UC1500-F65-FE2R2-V15
UC2500-F65-FE2R2-V15



二重シートセンサ   DOUBLE SHEET SERiES

重送検出 継ぎ目検出 ラベル検出

型番 UDC…-18GM-… UGB…-18GM50-… ULB…-18GM50-…

特長 n 二重シート検出

n ティーチイン不要

n 継ぎ目検出

n コンパクトデザイン

n 高速処理スピード

n ラベル検出

n コンパクトデザイン

n 高速処理スピード

寸法 ø18 mm ø18 mm ø18 mm

トランスデューサ

周波数

395 KHz
255 KHz

255 KHz 255 KHz

設定方法 プログラム選択

PACTware ソフトウェア

ティーチイン ティーチイン 

通信インターフェース UC-PROG1 なし なし

保護等級 IP65 IP65 IP65

スイッチング出力 UDC-18GM50-400...
UDC-18GMA-400-...
UDC18GM50-255-...
UDC-18GM50-255S-...

UGB-18GM50-255-2E... ULB-18GM50-255-2E...

超声波二重シート検出 超声波継ぎ目検出 超声波ラベル検出
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二重シートセンサ   DOUBLE SHEET SERiES
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PCB ハイパワー UDB

型番 UDC...S3E3 UDC…-30GM-… UDB-18GM35-…

特長 n 二重シート検出

n ティーチイン不要

n PCB型

n 二重シート鉄板検出

n ティーチイン不要

n 二重シート検出

n ティーチイン不要

n アンプ外付

寸法 ø30 mm ø18 mm

トランスデューサ

周波数

400 KHz 85 KHz 180 KHz

設定方法 プログラム選択 プログラム選択 プログラム選択

通信インターフェース UC-PROG1 なし なし

保護等級 IP65 IP65

検出範囲 20 mm ...45 mm 50 mm ...150 mm 20 mm ...80 mm

動作周囲温度 0 ... 60 °C 0 ... 50 °C 0 ... 60 °C

スイッチング出力 UDC-300-S3E3
UDC-400S-S3E3

UDC-30GM-085-3E3
UDCM-30GM-085-3E3

UDB-18GM35-3E2



アクセサリ  ACCESSORiES

n UB-PROG2 

n UB-PROG3

プログラムユニット

n   FPシリーズ用

     MHW04-3505

n   Varikontシリーズ用

     MH04-2681F

n   M12・M18・M30円柱型用

     AB12・18・30

n    M18円柱型用取付金具

    OMH-4

n    直径5mm～30mmの

    円柱型用

    取付金具  BF 5-30

取付アクセサリ

n   BF30(-F), BF18(-F), 
　　BF12(-F)

取付ブラケット

n   UC-F43-R2, UC-30GM-
R2, UC-FP/U9-R2, 
UC18/30GM-IR, 

     3RX4000-PF  
 

インターフェース

n   DA5-IU-C 
DA5-IU-2K-V 
DA5-IU-2K-C

デジタル表示

n Gタイプ・

    ストレートデザイン

n Wタイプ・

　  アングルデザイン

メスコードセット

コードセットと接続ケーブルの詳細情報はお問い合わせください。

超音波センサアクセサリの詳細はPepperl+Fuchsのホームページ

www.pepperl-fuchs.co.jp/ultrasonicsにも掲載されています。
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ソフトウェア  SOFTwARE

ULtRA-PROG-IR ソフトウェア

赤外線インターフェース付の超音波センサは、PCプログラムUltra-Prog-IR付属のUC-18/30GM-IRプログラミングアダプタを使用して、セ

ンサの設定をすることができます。

Pepperl+Fuchsのホームページからダウンロードできます。

ULtRA3000

ULTRA 3000は、RS232インターフェースを用いて超音波センサ

の様々な設定ができます。

ULTRA 3000(PC)と超音波センサとの接続には、RS232インター

フェース、USBインターフェース(コンバーター/USB-0,8M-PVC 

ABG-SUBD9)が必要です。

Pepperl+Fuchsのホームページからソフトウェアをダウンロードで

きます。

SONPROGソフトウェア

3RX4000 PCインターフェースとSONPROGソフトウェアにより、F65
・F260超音波センサの設定をすることができます。

ソフトウェアはPepperl+Fuchsのホームページからダウンロードが　
できます。

                  

PACTware™ は超音波センサを設定するためのオープンなオペレータインターフェースです。

Pepperl+Fuchsのホームページからダウンロードできます。
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Process interfaces industrial sensors

your aPPlication. our challenge.

 Intrinsically safe barriers

 Signal conditioners

 Fieldbus infrastructure

 Remote I/O systems

 HART interface solutions

 Level measurement

 Purge and pressurization systems

 Industrial monitors and HMI solutions

 Explosion protection equipment

 Wireless solutions

 Solutions for process interfaces

 Proximity sensors

 Photoelectric sensors

 Industrial vision

 Ultrasonic sensors

 Rotary encoders

 Positioning systems

 Inclination and acceleration sensors

 AS-Interface

 Identification systems

 Logic control units
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